AEROPREX® Class RZ Cu o

RZ Cu - Cabo pararedes de distribuicao aéreas F

0.6/1KkV a2

NORMAS CONSTRUCAO

CONSTRUGAO 1 CONDUTOR Restlsténglaé Terqpevat;ra
UNE 21030-2 Cobre, classe 2 de acordo coma ' condutor: +90°C
UNE 21030-1 EN 60228; IEC 60228.

2.ISOLAMENTO

CLASSIFICACAO CPR Polietileno reticulado (XLPE).
DOP 000081 .

ClasseF,, APLICACOES

EN 50575

Cabo pararedes aéreas ou redes
de distribuicdo de energia de baixa tensao
parailuminagao externa.

Instalacao aérea em linhas fixas
em fachadas ou tensionadas em postes.

Nao é adequado parainstalagao
diretamente enterrada.

Temperatura mdxima do condutor: +90 °C.
Temperatura minima de trabalho: -25 °C.

DESCARREGUE A DOP
(declaracao de desempenho)
https://pt.prysmiangroup.com/dop
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CARACTERISTICAS FISICAS E ELETRICAS

Nimero Diametro Peso Raio Intensidade Queda
de condutores exterior total minimo de max. admissivel de tensao
X Seccao aproximado EN (N E] curvatura aoarak0°C cos ©=10,8
(mm?) (mm) (kg/km) (mm) (1] (V/A.km)
2x2,5 8,3 65 40 31 13,23
2x4 9,2 95 45 40 8,269
2X6 10,6 135 50 52 5,55
2x10 12,3 215 55 70 3,334
2x16 14,0 320 65 94 2,127
3G4 9,9 145 45 31 8,269
3G6 1,4 200 50 39 5,55
4x2,5 10,0 130 40 23 13,23
4x4 11 190 45 31 8,269
4x6 12,8 270 50 39 5,55
4x10 14,9 425 55 54 3,334
4x16 16,9 635 65 72 2,127
5G4 12,5 235 45 31 8,269
5G6 14,4 335 50 39 5,55
5G10 16,7 530 55 54 3,334
5G16 19,0 795 65 72 2,127

(*) De acordo com a norma UNE 211435, Tabela A.2 (cabos expostos a radiacdo solar).

Nota: Para condic6es diferentes de instalagao devem ser considerados fatores de
corre¢ao adequados.
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