PLASTIGRON® Class

VV-K-PVC
0,6/1kV
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PLASTIGRON

NORMAS

CONSTRUCAO
IEC 60502-1

REACAO AO FOGO*

EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2
CLASSIFICACAO CPR
DOP 000061

ClasseE,,
EN 50575

(*) Testes de fogo validos na UE em azul.

N°DoP 000061

DESCARREGUE A DOP
(declaracao de desempenho)
https://pt.prysmiangroup.com/dop

CONSTRUCAO

1. CONDUTOR
Cobre, classe 5de acordo com a
EN 60228; IEC 60228.

2.ISOLAMENTO

Policloreto de Vinilo (PVC) tipo PVC/A
de acordo coma IEC 60502-1.
Identificacao por numeracdo

+ 1 condutor amarelo/verde.

3.BAINHA
Policloreto de vinilo tipo ST2
de acordo comaIEC 60502-1.

APLICACOES

Cabo flexivel multicondutor para
aplicagdes de controle e/ou controle
em equipamentos e magquinas

em instalagao fixa.

Uso interno ou externo a intempérie
para todos os tipos de aparelhos
industriais, agricolas e domésticos

que requeiram esforcos mecanicos médios.

Temperatura maxima do condutor: +70 °C.
Temperatura minima de trabalho: -25 °C.
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Néo propagagio Flexibilidade Ficilremogio
de mama aumentada dabainha
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PLASTIGRON® Class
VV-K - PVC :

0,6/TkV PLASTIGRON

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS
Nimero Diametro Peso Raio Nimero Diametro Peso Raio
de condutores exterior total minimo de de condutores exterior total minimo de
X Seccao aproximado aproximado curvatura Xseccao aproximado aproximado curvatura
(mm?) (mm) (kg/km) (mm) (mm?) (mm) (kg/km) (mm)
6x1,5 12,3 235 50 24x1,5 21,6 710 90
6x2,5 13,6 310 55 24x2,5 241 975 100
bx4 16,4 465 70 27x1,5 221 770 90
6x6 18,1 610 75 27x2,5 24,7 1055 100
7x1,5 12,2 245 50 30x1,5 22,9 840 95
7x2,5 13,5 325 55 30x2,5 25,7 1155 130
x4 16,3 490 65 33x1,5 23,9 920 95
7x6 17,9 645 110 33x2,5 26,7 1270 135
8x1,5 13,2 285 55 37x1,5 24,7 1005 100
8x2,5 14,6 380 60
8x4 19,2 630 80
9x1,5 15,5 365 65
9x2,5 17,3 485 70
10x1,5 15,3 350 65
10x2,5 17,0 470 70
10x4 20,8 715 85
12x1,5 15,8 385 65
12x2,5 17,5 520 70
12x4 21,5 795 90
14x1,5 16,6 435 70
14x2,5 18,5 590 75
14x4 22,7 905 95
14x6 25,1 1.210 130
16x1,5 17,5 490 70
16x2,5 19,5 665 80
16x4 24,0 1.030 100
18x1,5 18,5 550 75
18x2,5 20,7 750 85
18x4 25,4 1155 130
19x1,5 18,5 560 75
19x2,5 20,7 765 85
19x4 25,4 1180 130
20x1,5 19,5 605 80
20x2,5 21,8 830 90
Abrand of
[
General Cable Prysmian
— 80 Group



